








Seguridad contra averias gracias a sistemas redundantes
independientes

Los transductores de desplazamiento redundantes resultan perfec-
tos para la captacion a prueba de fallos en recorridos lineales, por
ejemplo, en valvulas de seguridad, en aplicaciones criticas o para la
supervision independiente de la posicion y velocidad de regulacion.
Hasta tres sistemas de medicion de desplazamiento completamente
independientes en una carcasa garantizan un servicio seguro. Y dos
interfaces diferentes ofrecen redundancia diversificada.
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Rapida sustitucion in situ

El sistema de cambio rapido permite sustituir de forma muy sencilla el
transductor en el cilindro hidraulico sin pérdidas de presion ni de aceite
ya que, como solo se cambia la carcasa electronica y el guiaondas
integrado, el circuito hidraulico permanece cerrado.

Las ventajas
Mantenimiento rapido y sencillo en el lugar de empleo
La junta hidraulica permanece intacta: sin fuga de aceite, no se
requieren medidas medioambientales especiales. No hay riesgo
de que aire o suciedad puedan entrar en el sistema hidraulico
La sencilla sustitucion de la carcasa electrénica evita que se
produzcan errores
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Flabilidad v calidao

Pruebas y certificaciones paralelas al desarrollo

La elevada seguridad, las reducidas necesidades de mantenimiento
y la larga vida Util de los productos de Balluff se basan en nuestros
amplios conocimientos de disefio y muchos anos de experiencia.
La consecuencia practica son nuestros controles sistematicos de
calidad y elevados estandares de produccion.

Certificaciones

e ®

LISTED

Germanischer Lloyd

IEC IECEx ATEX @
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En nuestro propio laboratorio de ensayos sometemos a los pro-
ductos a exhaustivos procedimientos de prueba: tanto durante el
disefo como durante y después de la produccion. De este modo se
garantiza el cumplimiento de las caracteristicas prometidas.

Numerosas certificaciones como, por ejemplo, CE, CCC, UL, cULus
y GOST acreditan la alta calidad de nuestros productos.

Laboratorio de ensayos propio

Balluff dispone de un laboratorio propio

de ensayos acreditado por la DAKkS para
comprobaciones de compatibilidad electro-
magnética. Aqui se comprueba la capacidad
de carga de los productos con los ensayos
HALT y también se llevan a cabo ensayos de
choque, vibracion, ruido eléctrico o analisis
con rayos X.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Ensayo HALT

Durante el ensayo HALT (High Accelerated
Lifetime Test), los modulos se someten des-
de el desarrollo a un envejecimiento acelera-
do para detectar a tiempo y poder eliminar
los posibles puntos débiles. Las muestras se
someten gradualmente a temperaturas

muy bajas y muy altas, asi como a cambios
de temperatura extremos.

Para la primera prueba es posible alcanzar
un margen de temperatura de —100 °C hasta
+200 °C con un gradiente de temperatura
de hasta 70 K/min. A continuacion la misma
muestra se somete a ensayos de vibracion
con una carga maxima de 50 g, el tiempo
necesario hasta que la muestra es destruida
para entonces analizarla. La combinacion

de ensayos de temperatura y vibracion es el
procedimiento mas duro.

Imagen derecha: el laboratorio de ensayos propio de Balluff.
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ransductores de desplazamiento Micropulse
Sinoptico de productos

Margenes de
temperatura extremos

Serie BTL7-_ _ _-K-SA262 BTL7-_ _ _-B-SA418 BTL7-_ _ _-Z-SA418
Fijacion 18h6 con 6 tornillos allen Rosca M18x1,5 mm Rosca 34"-16UNF
Tension analdgica BTL7-A100-M __ __ -K-SA262-K05

Corriente analdgica BTL7-E100-M _ __ _ -K-SA262-K05 BTL7-E500-M__ _ _-B-SA418-S32  BTL7-E500-M__ _ -Z-SA418-S32
Longitud de medicion max. 1524 mm 2680 mm 2680 mm

Resolucion max. 1um <10 pum <10 pum

Repetibilidad <+10 um <30 pum <30 pum

Frecuencia de medicion max. 250 Hz 2000 Hz 2000 Hz

Tension de servicio 20...28V CC 10...30V CC 10...30V CC
Resistencia a choques 150 g 150 g 150 g

Vibracion 20g 20g 20g

Temperatura de servicio Sensor  -40...+100 °C -50...+85 °C -50...+85 °C
Temperatura de servicio del cable -40...+120 °C -55...+100 °C -55...+100 °C
Resistencia a la presion 600 bar 600 bar 600 bar

Material de carcasa Acero fino Aluminio, acero fino Aluminio, acero fino
Grado de proteccion segun IEC 60529  IP68 P67 P67

-M_ _ _ _- significa la longitud de medicién en milimetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medicion = -M0500-

Accesorios adecuados

Tipo Cable de conexion para BTL7-_ _ _ -SA418
BCCOHW5

Longitud de cable 5m

Temperatura de servicio -55...+100 °C

Resistencia a
choques y vibraciones

Al
4

[l

Serie BTL7-_ _ _-B-SA42 BTL7-_ _ _-Z-SA42 BTL7-_ _ _-P-SA228

Fijacion Rosca M18x1,5 mm Rosca %4 "-16UNF Perfil con clip de montaje
Tension analdgica BTL7-A501-M ____-B-SA42-S32  BTL7-A501-M ___-Z-SA42-S32  BTL7-A501-M __ __ -P-SA228-S32
Corriente analdgica BTL7-E501-M _ __ _-B-SA42-S32  BTL7-E501-M __ __-Z-SA42-S32  BTL7-E501-M _ _ __-P-SA228-S32
Inicio / Parada BTL7-P511-M _ _ __-B-SA42-S32  BTL7-P511-M _ __ _-Z-SA42-S32

SSI BTL7-S510-M _ ___-B-SA42-S32  BTL7-S510-M _ __ _-Z-SA42-S32

Longitud de medicion max. 4000 mm 4000 mm 1500 mm

Resolucion max. 1um 1um 1um

Repetibilidad <+5pum < +5pum <+5pum

Frecuencia de medicion max. 4000 Hz 4000 Hz 4000 Hz

Tension de servicio 10...30V CC 10...30V CC 10...30V CC

Resistencia a choques 150 g 150 g 150 g

Vibracion 209 209 209

Temperatura de servicio —40...+85°C —40...+85°C —40...+85°C

Resistencia a la presion 600 bar 600 bar 600 bar

Material de carcasa Aluminio, acero fino Aluminio, acero fino Aluminio

Grado de proteccion segun IEC 60529  IP67, IP68 version de cable IP67, IP68 version de cable IP67, IP68 version de cable

-M_ _ _ _- significa la longitud de medicién en milimetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medicion = -M0500-

12 | BALLUFF



Sistemas

redundantes
Triple
REDUN-
DANT
Serie BTL7-__ _-TB BTL7-__ _-TZ
Fijacion Rosca M18x1,5 mm Rosca 3%"-16UNF
Tension analdgica BTL7-A504-M _ ___ -TB_-S32 BTL7-A504-M _ __ _-TZ -S32
Corriente analdgica BTL7-E504-M _ ___ -TB_-S32 BTL7-E504-M _ ___ -TZ -S32
Redundancia doble -TB2- -TZ2-
Redundancia triple -TB3- -TZ3-
Longitud de medicion max. 7620 mm 7620 mm
Resolucion max. 1um 1um
Repetibilidad +5pum +5um
Frecuencia de medicion max. 500 Hz 500 Hz
Tension de servicio 10...30V CC 10...30V CC
Resistencia a choques 100 g 100 g
Vibracion 129 129
Temperatura de servicio -40...+85 °C -40...+85 °C
Resistencia a la presion 600 bar 600 bar
Material de carcasa Aluminio, acero fino Aluminio, acero fino
Grado de proteccion segun IEC 60529 P67 P67
-M_ _ _ _- significa la longitud de medicion en milimetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medicion = -M0500-
Sistema de
cambio rapido
Rep/acfn?gzdt
Module
RRM
Serie BTL7-__ _-BM BTL7-__ _-ZM
Fijacion Rosca M18x1,5 mm Rosca 3"-16UNF
Tension analdgica BTL7-A501-M ____ -BM-S32 BTL7-A501-M ____ -ZM-S32
Corriente analdgica BTL7-E501-M _ __ _ -BM-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Inicio / Parada BTL7-P511-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -ZM-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -ZM-S32
Longitud de medicion max. 7620 mm 7620 mm
Resolucion max. 1um 1um
Repetibilidad +5 pm +5 um
Frecuencia de medicion max. 4000 Hz 4000 Hz
Tension de servicio 10...30V CC 10...30V CC
Resistencia a choques 150 g 1509
Vibracion 20 g 20 g
Temperatura de servicio -40...+85 °C —-40...+85 °C
Resistencia a la presion 600 bar 600 bar
Material de carcasa Aluminio, acero fino Aluminio, acero fino
Grado de proteccion segun IEC 60529 P67 P67
-M_ _ _ _- significa la longitud de medicion en milimetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medicion = -M0500-
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.Transductores de desplazamiento Micropulse

Sinoptico de productos

Alto grado de

Serie

Manguera de proteccion

BAM PT-XA-001-095-0-_ _ _

Longitud de manguera

2,5,10, 15,20, 30,50y 100 m

Grado de proteccion

IP68 (40 bar)
IP69K (en estado montado y atornillado)

Material de carcasa

PUR (resistente contra agua de mar, salpica-
duras de soldadura y radiacion ultravioleta)

Diametro exterior

16 mm

Diametro interior 9,5 mm
Margen de temperatura -40...+495 °C
Radio de doblado min. (estatico) 51 mm
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proteccion

® 1P 69K

Serie BTL7-__ _-HB BTL7-__ _-WB
Fijacion 18h6 con 6 tornillos allen Rosca 3"-16UNF
Tension analdgica BTL7-A510-M__ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M__ _ _ -WB-FA05
Corriente analdgica BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Inicio / Parada

SSI

Longitud de medicion max. 7620 mm 7620 mm

Resolucion max. 1um 1um

Repetibilidad +10 um +10 pm

Frecuencia de medicion max. 4000 Hz 4000 Hz

Tension de servicio 10...30V CC 10...830V CC
Resistencia a choques 100 g 100 g

Vibracion 12g 12g

Temperatura de servicio -40...+85 °C -40...+85 °C
Resistencia a la presion 600 bar 600 bar

Material de carcasa Acero fino Acero fino

Grado de proteccion segun IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Para IP69K debe utilizarse el sistema de proteccién de cables

-M_ _ _ _- significa la longitud de medicion en milimetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medicion = -M0500-
Accesorios para el sistema de proteccion de cables

Serie Adaptador

BAMO1JY
Material de carcasa Acero fino V2A (imitadamente resistente al agua de mar) o

]\ Adaptador

Manguera de proteccion



BTL5-___-HB

BTL5-__ _-WB

Rosca M18x1,5 mm

Rosca %"-16UNF

BTL5-P1-M__ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M__ _ _ -WB-FA05-C
BTL5-S102-M__ __ -HB-FA05-C BTL5-S102-M__ __ -WB-FA05-C
4000 mm 4000 mm
5pum 5um
<10 um <10 um
1500 Hz 1500 Hz
20...28VV CC 20...28V CC
100 g 100 g
129 129
-40...+85 °C —-40...485 °C
600 bar 600 bar
Acero fino Acero fino
IP68, IP69K* P68, IP69K*
Alta presién
|
Pl
!
Serie BTL7-__ _-CD
Tension analdgica BTL7-A501-M _ _ _ _-CD-S32
Corriente analégica BTL7-E501-M _ __ _ -CD-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -CD-S32
Longitud de medicion max. 2000 mm
Resolucion max. 1um
Repetibilidad +5um
Frecuencia de medicion max. 4000 Hz
Tension de servicio 10...30V CC
Resistencia a choques 150 g
Vibracion 2049
Temperatura de servicio —40...+85 °C
Resistencia a la presion 1000 bar
Picos de presion 1350 bar

Material de carcasa

Aluminio, acero fino

Grado de proteccion segun IEC 60529

P67, IP68 version de cable

-M_ _ _ _- significa la longitud de medicién en milimetros.
Ejemplo: 500 mm longitud de medicion = -M0500-
También disponible para zona sujeta a peligros de explosion 2,

tipo de proteccion antideflagrante "nA".

La descripcion del producto para la version EX es BTL7-_ _ _-CD-NEX-_ _

B www.balluff.com
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Encontrard mas transductores de
desplazamiento en nuestro catalogo
completo: Medicién de recorridos
y distancias

Con el principio de medicion mas
apropiado para el resultado dptimo.
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BALLUFF

sensors worldwide

Sistemas y servicios

Redes industriales y conectividad
Identificacién industrial

Deteccidn de objetos

Medicién de recorridos y distancias

Vigilancia de estados y sensores de fluidos
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Accesorios
Instalaciones principales Balluff S.L.U.
Balluff GmbH Edificio Forum SCV, 5°, 4*
Schurwaldstrasse 9 Carretera Sant Cugat a Rubi Km1, 40-50
73765 Neuhausen a.d.F. 08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Alemania Espana
Tel. +49 7158 173-0 Tel. 93 544 13 13
Fax +49 7158 5010 Fax 93 544 13 12
balluff@balluff.de info.es@balluff.es

www.pallutf.com
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