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Remplacement rapide sur site
Le système de changement rapide permet le remplacement simple 
d'un capteur de déplacement dans le vérin hydraulique, sans perte de 
pression ou d'huile. L'unité de capteur complète est remplacée avec  
le guide d’onde intégré, si bien que le circuit hydraulique reste fermé. 

Vos avantages
�� Maintenance rapide et simple sur le lieu d'utilisation 
�� Le joint hydraulique reste intact : sans écoulement d'huile,  
ne nécessite pas des mesures spéciales pour la protection de  
l'environnement. Pas de risque que l'air ou des impuretés  
parviennent dans le système hydraulique

�� Le remplacement simple de l'unité de capteur empêche les erreurs

Tolérance aux pannes grâce à des systèmes indépendants, 
redondants
Les capteurs de déplacement redondants sont appropriés pour 
une détection de course sans faille, par exemple sur des vannes 
de sécurité, dans des applications critiques ou pour une surveil-
lance indépendante de la position et de la vitesse de déplacement. 
Jusqu'à trois systèmes de mesure de déplacement entièrement in-
dépendants logés dans un unique boîtier garantissent la sécurité de 
fonctionnement. Deux interfaces différentes assurent la redondance.
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La sécurité élevée, les coûts de maintenance réduits et la grande 
longévité des produits proposés par Balluff sont basés sur des 
connaissances approfondies en matière de conception et sur une 
expérience de longue date. Nos contrôles qualité systématiques 
et nos standards de fabrication élevés en sont la conséquence 
pratique. 

Dans le laboratoire d'essais interne, les produits sont soumis à 
des procédures de test intensives : au cours de la conception tout 
comme pendant et après la production. Ceci garantit le respect des 
caractéristiques promises. 

La qualité élevée de nos produits est attestée par nos nombreuses 
certifications telles que CE, CCC, UL, cULus et GOST.

Fiabilité et qualité
Tests et certifications pendant la phase de développement

Essai "HALT"
Dans le cadre de l'essai "HALT" ("High 
Accelerated Lifetime Test"), les composants 
sont soumis dès leur développement à un 
vieillissement accéléré, afin de déceler à 
temps et d'éliminer leurs points faibles. Les 
échantillons sont soumis par paliers à des 
températures très basses et très élevées
ainsi qu'à des variations extrêmes de tem-
pérature. 
Une plage de température de –100 °C  
à +200 °C avec un gradient de température 
allant jusqu'à 70 K/mn peut être atteinte. 
Ensuite, les produits sont soumis à des es-
sais de vibrations avec une charge maximale 
de 50 G jusqu'à la limite de fonctionnement 
et de destruction. Le contrôle combiné de 
température et de vibration est le procédé de 
test le plus sévère. 

Laboratoire d'essais interne
Balluff dispose de son propre laboratoire 
d'essais, lequel est accrédité par le DAkkS 
pour les essais de compatibilité électroma-
gnétique. Dans ce laboratoire, la capacité 
de charge des produits est contrôlée dans le 
cadre d'essais "HALT". En outre, des essais 
de chocs, sinusoïdaux, de bruit ou des 
analyses par rayons X sont effectués. 

Certifications

Photo de droite : laboratoire d'essais interne de la société Balluff.
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Capteurs de déplacement Micropulse
Aperçu des produits

Série BTL7-_ _ _-K-SA262 BTL7-_ _ _ -B-SA418 BTL7-_ _ _ -Z-SA418
Fixation 18h6 avec 6 vis cylindriques Filetage M18×1,5 mm Filetage ¾"-16UNF
Tension analogique BTL7-A100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05
Courant analogique BTL7-E100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05 BTL7-E500-M_ _ _ _-B-SA418-S32 BTL7-E500-M_ _ _ _-Z-SA418-S32 
Longueur de mesure max. 1524 mm 2680 mm 2680 mm
Résolution max. 1 µm < 10 µm < 10 µm
Fidélité de répétition ≤ ±10 μm < 30 µm < 30 µm
Fréquence de mesure max. 250 Hz 2000 Hz 2000 Hz
Tension d'emploi 20…28 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC
Résistance aux chocs 150 g 150 g 150 g
Vibrations 20 g 20 g 20 g
Température de service capteur –40…+100 ºC –50…+85 ºC –50…+85 ºC
Température de service câble –40…+120 ºC –55…+100 ºC –55…+100 ºC
Résistance à la pression 600 bar 600 bar 600 bar
Matériau du boîtier Acier inoxydable Aluminium, acier inoxydable Aluminium, acier inoxydable
Classe de protection selon CEI 60529 IP68 IP67 IP67

-M_ _ _ _- est la longueur de mesure en millimètres. Exemple : longueur de mesure 500 mm = -M0500-

Plages de tempé-
ratures extrêmes

Type Câble de raccordement pour BTL7-_ _ _ -SA418
BCC0HW5

Longueur de câble 5 m
Température de service –55…+100 ºC

Accessoires adaptés

+100 °C
–50 °C

Résistance aux chocs  
et aux vibrations

Série BTL7-_ _ _-B-SA42 BTL7-_ _ _-Z-SA42 BTL7-_ _ _-P-SA228
Fixation Filetage M18×1,5 mm Filetage ¾"-16UNF Profil pince de montage
Tension analogique BTL7-A501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Courant analogique BTL7-E501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Start/Stop BTL7-P511-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
Longueur de mesure max. 4000 mm 4000 mm 1500 mm
Résolution max. 1 µm 1 µm 1 µm
Fidélité de répétition ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm
Fréquence de mesure max. 4000 Hz 4000 Hz 4000 Hz
Tension d'emploi 10…30 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC
Résistance aux chocs 150 g 150 g 150 g
Vibrations 20 g 20 g 20 g
Température de service –40…+85 ºC –40…+85 ºC –40…+85 ºC 
Résistance à la pression 600 bar 600 bar 600 bar
Matériau du boîtier Aluminium, acier inoxydable Aluminium, acier inoxydable Aluminium
Classe de protection selon CEI 60529 IP67, IP68  version câble IP67, IP68  version câble IP67, IP68  version câble

-M_ _ _ _- est la longueur de mesure en millimètres. Exemple : longueur de mesure 500 mm = -M0500-
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Systèmes 
redondants

Série BTL7-_ _ _-TB BTL7-_ _ _-TZ
Fixation Filetage M18×1,5 mm Filetage ¾"-16UNF
Tension analogique BTL7-A504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-A504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Courant analogique BTL7-E504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-E504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Redondance double -TB2- -TZ2-
Redondance triple -TB3- -TZ3-
Longueur de mesure max. 7620 mm 7620 mm
Résolution max. 1 µm 1 µm
Fidélité de répétition ±5 µm ±5 µm
Fréquence de mesure max. 500 Hz 500 Hz
Tension d'emploi 10…30 V DC 10…30 V DC
Résistance aux chocs 100 g 100 g
Vibrations 12 g 12 g
Température de service –40…+85 °C –40…+85 °C
Résistance à la pression 600 bar 600 bar
Matériau du boîtier Aluminium, acier inoxydable Aluminium, acier inoxydable
Classe de protection selon CEI 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- est la longueur de mesure en millimètres. Exemple : longueur de mesure 500 mm = -M0500- 
 

Système à
changement rapide

Série BTL7-_ _ _-BM BTL7-_ _ _-ZM
Fixation Filetage M18×1,5 mm Filetage ¾“-16UNF
Tension analogique BTL7-A501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Courant analogique BTL7-E501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Start/Stop BTL7-P511-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -ZM-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -ZM-S32
Longueur de mesure max. 7620 mm 7620 mm
Résolution max. 1 µm 1 µm
Fidélité de répétition ±5 µm ±5 µm
Fréquence de mesure max. 4000 Hz 4000 Hz
Tension d'emploi 10…30 V DC 10…30 V DC
Résistance aux chocs 150 g 150 g
Vibrations 20 g 20 g
Température de service –40…+85 °C –40…+85 °C
Résistance à la pression 600 bar 600 bar
Matériau du boîtier Aluminium, acier inoxydable Aluminium, acier inoxydable
Classe de protection selon CEI 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- est la longueur de mesure en millimètres. Exemple : longueur de mesure 500 mm = -M0500-
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Capteurs de déplacement Micropulse
Aperçu des produits

Classe de  
protection élevée

Série BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Fixation 18h6 avec 6 vis cylindriques Filetage ¾"-16UNF Filetage M18×1,5 mm Filetage ¾"-16UNF
Tension analogique BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Courant analogique BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Start/Stop BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Longueur de mesure max. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Résolution max. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Fidélité de répétition ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Fréquence de mesure max. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Tension d'emploi 10…30 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 20…28 V DC
Résistance aux chocs 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibrations 12 g 12 g 12 g 12 g
Température de service –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Résistance à la pression 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Matériau du boîtier Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
Classe de protection selon CEI 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Pour IP69K, il convient d'utiliser le système de protection de câble
-M_ _ _ _- est la longueur de mesure en millimètres. Exemple : longueur de mesure 500 mm = -M0500-

Série Adaptateur
BAM01JY

Matériau du boîtier Acier spécial V2A (résistance limitée à l'eau de mer)

Série Flexible de protection
BAM PT-XA-001-095-0-_ _ _

Longueur de flexible 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 et 100 m
Classe de protection IP68 (40 bar)

IP69K (à l'état monté et vissé)

Matériau du boîtier PUR (résistant à l'eau de mer, aux projections 
de soudure et au rayonnement UV)

Diamètre extérieur 16 mm
Diamètre intérieur 9,5 mm
Plage de température –40...+95 °C
Rayon de courbure min. (statique) 51 mm

Accessoires système de protection de câble

Adaptateur

Flexible de protection

IP 69K
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Série BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Fixation 18h6 avec 6 vis cylindriques Filetage ¾"-16UNF Filetage M18×1,5 mm Filetage ¾"-16UNF
Tension analogique BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Courant analogique BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Start/Stop BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Longueur de mesure max. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Résolution max. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Fidélité de répétition ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Fréquence de mesure max. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Tension d'emploi 10…30 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 20…28 V DC
Résistance aux chocs 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibrations 12 g 12 g 12 g 12 g
Température de service –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Résistance à la pression 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Matériau du boîtier Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
Classe de protection selon CEI 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Pour IP69K, il convient d'utiliser le système de protection de câble
-M_ _ _ _- est la longueur de mesure en millimètres. Exemple : longueur de mesure 500 mm = -M0500-

Haute pression

Série BTL7-_ _ _-CD
Tension analogique BTL7-A501-M _ _ _ _ -CD-S32
Courant analogique BTL7-E501-M _ _ _ _ -CD-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -CD-S32
Longueur de mesure max. 2000 mm
Résolution max. 1 µm
Fidélité de répétition ±5 µm
Fréquence de mesure max. 4000 Hz
Tension d'emploi 10…30 V DC
Résistance aux chocs 150 g
Vibrations 20 g
Température de service –40…+85 °C
Résistance à la pression 1000 bar
Pointes de pression 1350 bar
Matériau du boîtier Aluminium, acier inoxydable
Classe de protection selon CEI 60529 IP67, IP68  version câble

-M_ _ _ _- est la longueur de mesure en millimètres. 
Exemple : longueur de mesure 500 mm = -M0500- 
Disponible également pour atmosphère explosible de zone 2 ;  
mode de protection antidéflagrant "nA". 
La description du produit pour la version EX est BTL7-_ _  _-CD-NEX-_ _

P

Vous trouverez d'autres capteurs de 
déplacement dans notre catalogue 
complet : Mesure de déplacement 
et de distance 
Le résultat optimal avec le principe 
de mesure adapté.
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Détection d'objets

Mesure de déplacement et de distance

Surveillance d'état et capteurs de fluide

Identification industrielle

Gestion de réseau industriel et connectique

Accessoires

Systèmes et prestations de service


