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Sostituzione rapida in loco
Il sistema di sostituzione rapida permette di cambiare in tutta sem-
plicità un trasduttore di posizione nel cilindro idraulico senza perdita 
di pressione e olio. L'intera unità del sensore viene infatti sostituita 
assieme al tratto di misurazione, in modo che il circuito idraulico 
rimanga chiuso. 

I vantaggi per voi:
�� manutenzione pratica e veloce sul luogo di impiego 
�� la tenuta idraulica rimane inalterata; senza fuoriuscita d'olio, non è 
necessaria alcuna misura particolare per la protezione ambientale. 
Nessun rischio che aria e sporco penetrino nel sistema idraulico

�� la facile sostituzione dell'unità del sensore impedisce gli errori

Affidabilità tramite sistemi ridondanti e indipendenti
I trasduttori di posizione ridondanti sono adatti per il rilevamento 
affidabile di corse, ad esempio su valvole di sicurezza, in applicazioni 
critiche o per un monitoraggio indipendente di posizione e velocità di 
regolazione. Fino a tre sistemi di misurazione corse completamente 
indipendenti in una custodia garantiscono un funzionamento inecce-
pibile. Due diverse interfacce offrono ridondanza diversitaria.
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La grande sicurezza, la ridotta necessità di manutenzione e la  
lunga durata dei prodotti Balluff si basano su una vasta conoscenza 
tecnica e anni di esperienza. Le conseguenze pratiche sono i nostri 
controlli sistematici di qualità e gli elevati standard produttivi. 

Nel nostro laboratorio di prova i prodotti vengono sottoposti a inten-
se procedure di test: sia in fase di costruzione che durante e dopo la 
produzione. Ciò garantisce il rispetto delle specifiche dichiarate. 

L'elevata qualità dei nostri prodotti viene confermata da numerose  
certificazioni quali CE, CCC, UL, cULus e GOST.

Affidabilità e qualità
Test e certificazioni con prove di laboratorio

Test HALT
Nel test HALT (High Accelerated Lifetime 
Test) i componenti vengono esposti a un 
invecchiamento accelerato già durante il loro 
sviluppo, per evidenziare ed eliminare le loro 
criticità già nelle fasi iniziali. I campioni ven-
gono esposti gradualmente a temperature 
molto basse e molto alte nonché a variazioni 
elevate di temperatura. 
L'intervallo di temperatura può oscillare da 
–100 °C a +200 °C con un gradiente termico 
fino a 70 K/min. Seguono test funzionali e di 
rottura con prove vibrazionali con un carico 
max. di 50 g. La combinazione del test 
termico con quello vibrazionale rappresenta il 
metodo più accurato ed efficiente. 

Laboratorio di prova interno
Balluff dispone di un laboratorio di prova in-
terno, accreditato dalla DAkkS per la verifica 
della compatibilità elettromagnetica. Qui, tra-
mite i cosiddetti test HALT, vengono verificati 
i limiti d'impiego dei prodotti. E si eseguono 
prove d'urto, sinusoidali, di rumore o analisi 
ai raggi X. 

Certificazioni

Immagine a destra: laboratorio di prova interno Balluff.



11www.balluff.com 11



1212

Trasduttori di posizione Micropulse
Panoramica dei prodotti

Serie BTL7-_ _ _-K-SA262 BTL7-_ _ _ -B-SA418 BTL7-_ _ _ -Z-SA418
Fissaggio 18h6 con 6 viti a testa cilindrica Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05
Analogico, corrente BTL7-E100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05 BTL7-E500-M_ _ _ _-B-SA418-S32 BTL7-E500-M_ _ _ _-Z-SA418-S32 
Lunghezza di misurazione max. 1524 mm 2680 mm 2680 mm
Risoluzione max. 1 µm < 10 µm < 10 µm
Precisione di ripetibilità ≤ ±10 μm < 30 µm < 30 µm
Frequenza di misurazione max. 250 Hz 2000 Hz 2000 Hz
Tensione d’esercizio 20…28 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 150 g 150 g 150 g
Vibrazioni 20 g 20 g 20 g
Temperatura d'esercizio del sensore –40…+100 ºC –50…+85 ºC –50…+85 ºC
Temperatura d'esercizio del cavo –40…+120 ºC –55…+100 ºC –55…+100 ºC
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar 600 bar
Materiale custodia Acciaio inox Alluminio, acciaio inox Alluminio, acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP68 IP67 IP67

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-

Intervalli di  
temperatura elevati

Tipo Linea di collegamento per BTL7-_ _ _ -SA418
BCC0HW5

Lunghezza cavo 5 m
Temperatura d'esercizio –55…+100 ºC

Accessori idonei

+100 °C
–50 °C

Resistenza a  
urti e vibrazioni

Serie BTL7-_ _ _-B-SA42 BTL7-_ _ _-Z-SA42 BTL7-_ _ _-P-SA228
Fissaggio Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF Staffa di montaggio profilata
Analogico, tensione BTL7-A501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Analogico, corrente BTL7-E501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Start/Stop BTL7-P511-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
Lunghezza di misurazione max. 4000 mm 4000 mm 1500 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm 1 µm
Precisione di ripetibilità ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz 4000 Hz 4000 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 150 g 150 g 150 g
Vibrazioni 20 g 20 g 20 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 ºC –40…+85 ºC –40…+85 ºC 
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar 600 bar
Materiale custodia Alluminio, acciaio inox Alluminio, acciaio inox Alluminio
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP67, IP68  versione a cavo IP67, IP68  versione a cavo IP67, IP68  versione a cavo

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-
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Sistemi 
ridondanti

Serie BTL7-_ _ _-TB BTL7-_ _ _-TZ
Fissaggio Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-A504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Analogico, corrente BTL7-E504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-E504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Ridondanza doppia -TB2- -TZ2-
Ridondanza tripla -TB3- -TZ3-
Lunghezza di misurazione max. 7620 mm 7620 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm
Precisione di ripetibilità ±5 µm ±5 µm
Frequenza di misurazione max. 500 Hz 500 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 100 g 100 g
Vibrazioni 12 g 12 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar
Materiale custodia Alluminio, acciaio inox Alluminio, acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500- 
 

Sistema di  
sostituzione rapida

Serie BTL7-_ _ _-BM BTL7-_ _ _-ZM
Fissaggio Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾“-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Analogico, corrente BTL7-E501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Start/Stop BTL7-P511-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -ZM-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -ZM-S32
Lunghezza di misurazione max. 7620 mm 7620 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm
Precisione di ripetibilità ±5 µm ±5 µm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz 4000 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 150 g 150 g
Vibrazioni 20 g 20 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar
Materiale custodia Alluminio, acciaio inox Alluminio, acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-
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Trasduttori di posizione Micropulse
Panoramica dei prodotti

Elevato grado 
di protezione

Serie BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Fissaggio 18h6 con 6 viti a testa cilindrica Filettatura ¾"-16UNF Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Analogico, corrente BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Start/Stop BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Lunghezza di misurazione max. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Precisione di ripetibilità ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 20…28 V DC
Sollecitazione d'urto 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibrazioni 12 g 12 g 12 g 12 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Materiale custodia Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Per IP69K si deve utilizzare il sistema di protezione del cavo
-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-

Serie Adattatore
BAM01JY

Materiale custodia Acciaio inossidabile V2A (resistente all'acqua di mare con limitazioni)

Serie Tubo flessibile di protezione
BAM PT-XA-001-095-0-_ _ _

Lunghezza flessibile 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 e 100 m
Grado di protezione IP68 (40 bar)

IP 69K (in stato montato  
e avviato)

Materiale della custodia PUR (resistente all'acqua di mare, 
agli spruzzi di saldatura e a radiazioni UV)

Diametro esterno 16 mm
Diametro interno 9,5 mm
Range di temperatura –40...+95 °C
Raggio di curvatura min. (statico) 51 mm

Accessori sistema di protezione per cavi

Adattatore

Tubo flessibile di protezione

IP 69K
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Serie BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Fissaggio 18h6 con 6 viti a testa cilindrica Filettatura ¾"-16UNF Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Analogico, corrente BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Start/Stop BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Lunghezza di misurazione max. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Precisione di ripetibilità ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 20…28 V DC
Sollecitazione d'urto 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibrazioni 12 g 12 g 12 g 12 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Materiale custodia Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Per IP69K si deve utilizzare il sistema di protezione del cavo
-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-

Alta pressione

Serie BTL7-_ _ _-CD
Analogico, tensione BTL7-A501-M _ _ _ _ -CD-S32
Analogico, corrente BTL7-E501-M _ _ _ _ -CD-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -CD-S32
Lunghezza di misurazione max. 2000 mm
Risoluzione max. 1 µm
Precisione di ripetibilità ±5 µm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 150 g
Vibrazioni 20 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 1000 bar
Picchi di pressione 1350 bar
Materiale custodia Alluminio, acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP67, IP68  versione a cavo

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. 
Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500- 
Disponibile anche per Area Ex (a rischio di esplosione) Zona 2;  
grado di protezione antinnesco “nA”. 
La descrizione prodotto per la versione EX è BTL7-_ _  _-CD-NEX-_ _

P

Altri traduttori di posizione 
sono contenuti nel nostro catalogo 
generale: Misurazione di corsa  
e di distanza 
Con l'idoneo principio di misurazio-
ne si ottiene il risultato ottimale.
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Balluff Automation S.R.L.
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10095 Grugliasco, Torino 
Italia
Telefono +39 011 3150711
Fax +39 011 3170140
info.italy@balluff.it

www.balluff.com

Balluff Sensortechnik AG 
Riedstrasse 6  
8953 Dietikon
Svizzera
Telefono +41 43 3223240 
Fax +41 43 3223241
sensortechnik@balluff.ch
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Riconoscimento di oggetti

Misurazione della corsa e della distanza

Monitoraggio dello stato e sensoristica per fluidi

Industrial Identification

Industrial Networking & Connectivity

Accessori

Sistemi e servizo


