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. Wegaufnehmer mit Echtzeit-Ethermet

Hochdynamisch, synchron und prazise




VWegautnenmer

mit Echtzeit-Ethernet-Schnittstellen

Vorteile

1 schnelle, prazise und absolute Positions- und
Geschwindigkeitsmessung

I berthrungslos und verschleiBfrei, unempfindlich
gegen Verschmutzung

Synchrone Echtzeitdaten

Die Wegaufnehmer unterstiitzen hochdynamische und prazise
Regelprozesse mittels Profinet — Isochronous Real Time (IRT),
EtherCAT — Distributed Clocks (DC) oder VARAN — Phase Locked
Loops (PLL).

Verteiler

32 Messwerte mit einer einzigen Messung

Micropulse Wegaufnehmer der Serie BTL7-V sind in der Lage, bis
zu 16 Positionsgeber zu detektieren und zu verarbeiten. Zu jedem
Positionsgeber kénnen 2 Werte ausgegeben werden: die Position
und die Geschwindigkeit.
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Verteiler

M schock- und vibrationsresistent

M einfache und zeitsparende Einbindung in die
Steuerung durch definierten Parameterdatenaustausch

W 4 Designs — 3 Schnittstellen

Verteiler

Flexible Magnet-Mode

Die BTL7-V-Serie kann als 1...16-Magnet-Typ betrieben werden.
Der Sensor erkennt automatisch, wie viele Magnete im Messbereich
vorhanden sind. Diese Funktion erleichtert den Betrieb bei Anwen-
dungen mit wechselnder Anzahl der Magnete.



ProduktUbersicht

Stab- und Profilbauformen der Micropulse Wegaufnehmer BTL

— H" "/’" ,;/ p
EtherCAT — o »
Baureihe BTL6-V1 BTL7-V50 BTL6-V1 BTL6-V55 BTL7-V50
Schnittstelle Profinet IRT nein ja nein nein ja
EtherCAT ja*1) ja ja*1) nein ja
VARAN ja nein ja ja nein
Bauform Stab Stab Profil rund Profil flach Profil
Messlange max. 4012 mm 7620 mm 4012 mm 4572 mm 7620 mm
Auflésung <10 um <1pum <10 pum <10 pum <1pm
Wiederholgenauigkeit <30 pm <+5um <30 pum <20 pm < +5um
Abtastfrequenz max. 2 kHz 1,1 kHz 2 kHz 4 kHz 1,1 kHz
Erfassbare Geschwindigkeit max. 10 m/s 10 m/s 10 m/s 10 m/s 10 m/s
Anzahl Positionsgeber max. 2 16 2 2 16
Betriebsspannung 20...28 V DC 10...30V DC 20...28VDC 10...830VDC 10...30V DC
Betriebstemperatur 0...+70°C -40...+85 °C 0...+70°C 0...+85°C -40...+85 °C
Gehausematerial Aluminium, Aluminium, Aluminium Aluminium Aluminium
Edelstahl Edelstahl
Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
*1) ohne Distributed-Clocks-Funktion
Bestellbeispiel
BTL7-V50_-M_-_-C003 BTL6-V_-M_-_-S8S115
L
Schniﬂstelleg’ |—Bauform Schnittstelle—, I— i?lifor::oﬁ‘ ohiuse rund
T=Profinet IRT P= Profigehause 11E = EtherCAT, 1 Positionsgeber PF: Pro fi\gehéuse flach
E= EtherCAT B = metrisches Befestigungsge- 12E = EtherGAT, 2 Posiionsgeber B; metrizches Befestigungs-
" winde M18x1,5/0-Ring, 11V=" VARAN, 1 Positionsgeber gewinde M18x1,5/0-Ring/
Nennlinge (4-stellig) Stabdurchmesser 10,2 mm ;g: xﬁgiz E;gig;”;geber Stabdurchmesser 10,2 mm
Z = Zoligewinde 3/4“-16UNF/ Z = Zolgewinde 3/4“-16UNF/

O-Ring, Stabdurchmesser

10,2 mm

Nennlédnge (4-stellig)

O-Ring, Stabdurchmesser
10,2 mm

o o @ P

Baureihe BTL-P-1013-4R  BTL-P-1012-4R BTL-P-1013-4S BTL5-P-3800-2 BTL6-A-3801-2  BTL5-F-2814-1S
Positionsgeber flr Stab Positionsgeber fur Profil
Abstand gefuhrt geflhrt geflhrt 0,1...4 mm 4..8 mm geflhrt
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