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5 集成 

设备上所需的设置  
 

自动扫描或手动添加后，设备出现在 TwinCAT 的树形结构中，并且已经具有默认配置。 
 

 
 
BNI ECT-5x7-005-Z040 支持 EoE（以太网 EtherCAT™）。要相应地配置 TwinCAT，请在 
“EtherCAT™”选项卡上选择“高级设置”。 
必须先输入有效的 DNS 名称，然后输入有效的 IP 地址。 
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5 集成 

站点别名  
 

可以在以下菜单下输入站点别名： 
“EtherCAT™”选项卡，选择“高级设置”。 
打开“ESC 访问”，打开“E²PROM”并单击已配置的站点。 
新值仅在重置后有效。 
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5 集成 

配置 IO-Link 模块  
 

BNI ECT-5x7-005-Z040 是一个模块化设备。它具有以下插槽结构：  
 

插槽 
编号  

含义 

1-4 IO-Link 端口  
9-16  未使用的插槽，为将来的扩展保留  
17  输入针脚 2（仅限 A 类） 
18  针脚 2 短路 
19  针脚 4 短路 
20  传感器短路 
21 模块状态 
22-32  未使用的插槽，为将来的扩展保留 
33 输出针脚 2（仅限 A 类） 
34 重启针脚 2（仅限 A 类） 
35 重启针脚 4（仅限 A 类） 

 
未使用未来扩展插槽。许多过程数据（缓冲区大小）可以分配给其他插槽。 
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5 集成 

 
输入针脚 4 
输入针脚 2 
输出针脚 4 
输出针脚 2 

 来自已配置输入端或输出端的信号参见模块中描述  
STD_IN_1bit （输入针脚 4），以及输入针脚 2  
STD_OUT_1bit （输出针脚 4）以及输出针脚 2。 

 
IO-Link 模块  IO-Link 模块始终具有相同的结构： 

 
IOL_I/O_x/xBytes 
                       使用的过程数据项的数量（应等于或大于 
   IO-Link 设备的过程数据长度） 
                    I = 输入数据 
                          O = 输出数据 
                          I/O = 输入和输出数据 

 
SIO 模块  使用 SIO 模块时，端口启动 IO-Link 模式，然后执行验证和数据保留，然后切换到 SIO 模

式。 
以后无法切换到 IO-Link 模式！ 

 
针脚 4/针脚 2 短路 
 

   说明相应端口针脚的设定输出对地短路。 
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重启针脚 4/针脚 2
（仅限 A 类） 

 如果配置了此功能，执行器短路后不会自动重启，但必须通过插入相应位以激活端口。 
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5.4. 位映射和功能  可配置模块的位映射和功能 
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5 集成 

IO-Link 状态  在 IO-Link 状态下，显示每个端口的瞬时状态： 
 
0x_0 = 端口已禁用 
0x_1 = 标准数字输入端口 
0x_2 = 标准数字输出端口 
0x_3 = 通信操作端口 
0x_4 = 通信停止端口 
0x1_ = 检测到看门狗 
0x2_ = 内部错误 
0x3_ = 无效设备 ID 
0x4_ = 无效供应商 ID 
0x5_ = 无效 IO-Link 版本 
0x6_ = 无效的帧能力 
0x7_ = 无效的循环时间 
0x8_ = 无效的 PD 长度 
0x9_ = 无效的 PD 输出长度 
0xA_ = 未检测到设备 

 
传感器短路  传感器电源短路待处理端口的反馈。 
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